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 地点：深圳市宝安区松岗街道广深路480号
制程界限名称：System Default for Reflow

 温度设置 (摄氏度)
温区 1 2 3 4 5 6

上温区 180 190 200 230 250 265
下温区 180 190 200 230 250 265

传送带速度 (英寸/分):    40.0

 温度曲线是由 KIC 科技所得
 KIC 
 San Diego, CA USA

 电话:  +1-858-673-6050
 传真:  +1-858-673-0085

 www.kicthermal.com
  tech@kicmail.com

 描述:

 制程界限:
 锡膏:  System Default for Reflow

 统计数名称  最低界限  最高界限  单位

 最高温度上升斜率 (目标=1.5)  0  3  度/秒
 (计算斜率的时间距离= 30 秒)
 恒温时间140-170摄氏度  50  90  秒
 回流以上时间 - 183摄氏度  30  90  秒
 最高温度  205  225  度 摄氏度

PWI= 458%
     <TC2>
     <TC3>
     <TC4>

 温差

最高上升斜率         恒温时间140至170C                     回流时间 /183C             最高温度
1.85 23% 69.43 -3% 190.00 433% 260.78 458%
1.66 11% 65.91 -20% 177.80 393% 259.31 443%
2.02 34% 73.66 18% 183.16 411% 260.34 453%
0.36 7.75 12.20 1.47
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深圳市钜硕电子有限公司 
SHENZHEN JUSHUO ELECTRONICS CO.,LTD

 公司名称：深圳市钜硕电子有限公司

炉子名称：00666635



产品料号：适用于所有
FPC&WAFER连接器系列

版本：A

作业流程 作业过程描述 控制要点/参数/条件 检验频率
作业者/
检验者

管制界限值 检测方法
判
定

级
别

处理方式

开　始

进料检验 原材料、零部件料号、规格
MIL-STD-
105E

IQC
依工程图
/SOP/SIP

目视/送实验
室检测

2&3
允收/退货/挑选/

特采

投入物料 原材料、零部件料号、规格 每批物料 线长/IPQC 生产任务单/BOM
目视/送实验

室检测
1 退货

冲压/成型生产 尺寸/外观/功能/装配等
抽检/自检
2模/1H

作业员
/IPQC

依工程图
/SOP/SIP

目视/测试/测
量/装配

1
标示隔离/重工/报

废

外观 外观/尺寸/功能
全检

两模/1H
作业员
/IPQC

依工程图
/SOP/SIP

目视/测量 1 标示隔离/重工

包装入库 标示日期/班次/小心运输 袋 /每批
作业员
/IPQC

入库单 目视 1 调整

投入物料 零部件料号/规格 每批物料 线长/IPQC 生产任务单/BOM
目视/送实验

室检测
1 退货/挑选/特采

裁切端子 端子无变形/氧化等 自检 作业员 作业指导书 目视 0 调整

自动机插端/手工插端
端子无变形/铆合尺寸/折料带端

子无变形
2模/1H

作业员
/IPQC

依工程图
/SOP/SIP

目视/测量 1 调机

装配塑胶
装配到位/无缺料/毛边/堵孔/断

裂/混料/错位/保持力
2模/1H

作业员
/IPQC

依工程图
/SOP/SIP

目视/送实验
室检测

1
标示隔离/重工/报

废

装配焊片
装配到位/毛边/堵孔/断裂/混料

/脱落
2模/1H

作业员
/IPQC

依工程图
/SOP/SIP

目视/送实验
室检测

1
标示隔离/重工/报

废

核准： 幸坤新 审核： 刘朋飞 制订：陈艳

QC工程图

深圳市钜硕电子有限公司 
SHENZHEN JUSHUO ELECTRONICS CO.,LTD

产品描述：FPC&WAFER连接器系列 编号及版本:JS-SIP-0075-01 制定日期:2024/05/18



产品料号：适用于所有
FPC&WAFER连接器系列

版本：A

作业流程 作业过程描述 控制要点/参数/条件 检验频率
作业者/检

验者
管制界限值 检测方法

判定
级别

处理方式

初检
无缺料/毛边/堵孔/色差/高低针
/混料/斜针/缺针/电镀不良等

全检 FQC 作业指导书 目视/测量 0 标示隔离/重工

入管 无混料/少数/多装等 自检 作业员 作业指导书 目视 0 重工

总检
无缺料/毛边/堵孔/色差/高低针
/混料/斜针/缺针/电镀不良等

全检 FQC 作业指导书 目视/测量 0 标示隔离/重工

OQC抽检
无缺料/毛边/堵孔/色差/高低针
/混料/斜针/缺针/电镀不良等

抽检 OQC
SIP/SOP/MIL-
STD-105E II

目视/测量 0 标示隔离/重工

包装入库 分清每批日期/搬运/轻放 每批 作业员 入库单 目视 0 调整

出货检验 合格标签内容/出货内容 每批 OQC 作业指导书 目视 1 标示隔离/重工

完　成

备注:

判定级别: 作业流程符号:

0.作业员自检 开始/终止 物料投入
1.线长/IPQC/IPQC线长 作业 存储
2.工程师/课长/经理 检验/测试

3.副总/总经理

核准： 审核： 刘朋飞 制订：陈艳

QC工程图

产品描述：FPC&WAFER连接器系列 编号及版本:JS-SIP-0075-02 制定日期:2024/05/18

1.每次开始生产调机及换料后必须进行首件检验,数量为两模。工程图面标示“▼”的尺寸全量测；耐温测试、焊锡性测试、功能测试等。

2.插入力、拔出力及保持力请参见工程图及规格书

深圳市钜硕电子有限公司 
SHENZHEN JUSHUO ELECTRONICS CO.,LTD

幸坤新
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